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www.edmundoptics.co.kr/filters

kOrEa: +82-2-769-4600

China: +86-0755-2967-5435

SingapOrE: +65-6273-6644

taiwan: +886-4-22936309
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    Hard Coated Bandpass InterferenCe fIlters

    notCH fIlters

• 좁은 대역폭(생명 과학 렌즈용)부터 광대역까지 커버 

• UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능

• 높은 투과성, OD4 차단

• 제품 수명이 길고, 내구성이 매우 뛰어남

• OD 4.0 혹은 6.0의 레이저 파장 차단

• 광대역 투과 범위, 정밀한 차단 

• 레이저 기반의 Raman, Fluorescence, Diagnostic 시스템에 적합

TECHSPEC® Hard Coated Bandpass Interference Filters는 머신 비전 검수, 형광 현미경, 

분석화학 용도 및 다양한 진단 기기를 포함한 여러 용도에서 원치 않는 백그라운드 노이즈

를 제거하고 신호대잡음 비(SNR)를 향상시키는 데 적합합니다. 다중 기반 및 코팅이 요구

되는 기존의 필터와는 다르게, 이러한 hard coated filters는 오로지 단일 기반만을 사용해 

제조가 이루어집니다. 단일 기반 제조는 이전의 코팅 필터에 비하여 더 깊은 차단, 더 나은 

투과성 및 더욱 급격한 슬로프를 제공합니다.

깊은 차단과 넓은 투과 대역이 특징인 TECHSPEC® Notch Filters는 hard coating tech-

nology를 사용해 제작되어, 시간 경과, 온도, 습도로 인해 품질이 저하되지 않는 내구성 있

는 코팅을 보장합니다. 각각의 필터는 필터 취급, 식별 및 방향 설정이 쉽게 문자가 새겨져 

있는 검은색 anodized ring에 장착되어 있습니다. TECHSPEC® Notch Filters는 좁은 범위

의 파장을 선별적으로 투과시키면서 다른 파장은 모두 차단하는 용도에 적합한 제품입니다.

TECHSPEC® Hard Coated Bandpass Interference Filters
Filter
Type

Range of CWL
Options (nm) 

Peak
Transmission (%)

Blocking
Range (nm)  Blocking Diameters Available 

(mm)  

10nm Bandpass Filters 310 - 1550 ≥85 200 - 1800 OD ≥4 12.5, 25, 50

25nm Bandpass Filters 400 - 1550 ≥90 200 - 1800 OD ≥4 12.5, 25, 50

50nm Bandpass Filters 400 - 1550 ≥90 200 - 1800 OD ≥4 12.5, 25, 50

 Diameter Tolerance (mm): +0.0/-0.1
 Mount Thickness (mm): 5
 Surface Quality: 80-50
 Blocking: OD >4
 CWL Tolerance (nm): ±2
 FWHM Tolerance (nm): ±2
 Typical Energy Density:
  Limit for 532nm Filter: 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns

techspec® notch filters *재고 및 수량은 전화 문의

CWL (nm) OD >4 Notch Filters OD >6 Notch Filters
FWHM (nm) Transmission Range (nm) 12.5mm Dia. 25mm Dia. 50mm Dia. FWHM (nm) Transmission Range (nm) 12.5mm Dia. 25mm Dia. 50mm Dia. 

355 17.8 ± 1.8 325 - 475 #67-106 #67-115 #67-124 – – * * *
405 20.2 ± 2.0 325 - 540 #67-107 #67-116 #67-125 9.0 350 - 1200 #86-119 #86-124 #86-129
488 24.4 ± 2.4 365 - 650 #67-108 #67-117 #67-126 – – * * *

514.5 25.7 ± 2.6 385 - 685 #67-109 #67-118 #67-127 – – * * *
532 26.6 ± 2.7 400 - 700 #67-110 #67-119 #67-128 17.0 350 - 1200 #86-120 #86-125 #86-130

632.8 31.6 ± 3.2 475 - 845 #67-111 #67-120 #67-129 25.0 350 - 1200 #86-121 #86-126 #86-131
785 39.2 ± 3.9 585 - 1045 #67-112 #67-121 #67-130 39.0 350 - 1200 #86-122 #86-127 #86-132
808 40.0 ± 6.0 600 - 1070 #86-700 #86-702 #86-704 – – * * *
830 42.0 ± 6.0 625 - 1100 #86-701 #86-703 #86-705 – – * * *
980 49.0 ± 4.9 735 - 1300 #67-113 #67-122 #67-131 – – * * *

1064 53.2 ± 5.3 800 - 1400 #67-114 #67-123 #67-132 73.0 400 - 1200 #86-123 #86-128 #86-133

OD >4 Notch Filters OD >6 Notch Filters OD >6 Multi Notch Filters
Diameter Tolerance (mm): +0.0/-0.1 +0.0/-0.1 +0.0/-0.1
Thickness (mm): 5.0 ±0.1 3.5 ±0.1 3.5 ±0.1
Reflectivity @ CWL (%): >99 >99.5 >99.5
Pass Band Transmission (%): >90 >80%, 350 - 400nm >80%, 350 - 400nm

>90%, 400 -1200nm >90%, 400 - 1200nm
Transmitted Wavefront (RMS): 1λ <1λ <1λ

techspec® OD 6 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers
CWL x FWHM (nm) Transmission Range

(nm)
12.5mm Diameter 25mm Diameter 50mm Diameter

Notch 1 Notch 2 Notch 3 Stock No. Stock No. Stock No.
355 x 10 532 x 25 N/A 325 - 1200 #87-015 #87-019 #87-023
532 x 25 1064 x 50 N/A 400 - 1200 #87-017 #87-021 #87-025
355 x 10 532 x 25 1064 x 50 370 - 1200 #87-018 #87-022 #87-026
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    Hard Coated laser Clean-Up fIlters

• Gas와 Solid State Lasers를 위한 좁은 대역폭

• Diode Laser Clean-Up을 위한 넓은 대역폭 

• 높은 투과성, OD 4 및 OD 6 차단
TECHSPEC® Hard Coated Laser Clean-up Filters는 높은 투과성, 

깊은 차단을 제공하며, 최신식 고성능 레이저 시스템에 완벽한 필터

입니다. 이러한 필터는 단일 기반 위에 단단하면서도 내구성 있는 코

팅 처리를 특징으로 하기 때문에 신뢰성 높은 성능 및 연장된 필터 수

명을 보장합니다.

techspec® od 4 laser clean-up FILTERS
CWL
(nm)

Bandwidth
(nm)

Transmission
Color

Min.
Transmission (%) Blocking Range (nm)

12.5mm Diameter 25mm Diameter 50mm Diameter

Stock No. Stock No. Stock No.

488 3.0 l >80 350 - 483nm & 493 - 650nm #68-840 #68-872 #68-904

514 3.0 l >80 400 - 509nm & 520 - 700nm #68-842 #68-874 #68-906

532 3.0 l >80 400 - 527nm & 537 - 700nm #68-843 #68-875 #68-907

632 3.0 l >80 500 - 627nm & 639 - 900nm #68-847 #68-879 #68-911

785 3.0 l >80 650 - 777nm & 793 - 1100nm #68-852 #68-884 #68-916

808 3.0 l >80 650 - 800nm & 816 - 1100nm #68-854 #68-886 #68-918

830 3.0 l >80 700 - 821nm & 839 - 1200nm #68-855 #68-887 #68-919

980 4.0 l >80 850 - 970nm & 990 - 1300nm #68-857 #68-889 #68-921

1064 5.0 l >80 900 - 1054nm & 1074 - 1400nm #68-859 #68-891 #68-923

 OD >4 Laser Line Filters OD >6 Laser Line Filters

Thickness (mm): 3.5 ±0.1 3.5 ±0.1

Diameter Tolerance (mm): +0.0/-0.1 +0.0/-0.1

Clear Aperture (%): >90 >90

Transmitted Wavefront (RMS): λ/4 λ/4

Surface Quality: 60-40 60-40

Angle of Incidence (˚): 0.0 ±5.0 0.0 ±2.0

Coating: Hard Sputtered Hard Sputtered

techspec® OD 6 Laser Clean-Up Filters
CWL
(nm)

Bandwidth
(nm)

Transmission
Color

Min.
Transmission (%)

Blocking Range 12.5mm Diameter 25mm Diameter

OD 5 Range (nm) OD 6 Range (nm) Stock No. Stock No.
325 1.2 l ≥80 291 - 321 & 328 - 380 299 - 320 & 329 - 357 #68-926 #68-957
355 1.3 l ≥80 314 - 351 & 358 - 422 326 - 349 & 360 - 390 #68-927 #68-958
488 1.9 l ≥90 415 - 483 & 492 - 625 449 - 480 & 495 - 536 #68-936 #68-967
514 2.0 l ≥90 434 - 509 & 519 - 669 473 - 506 & 522 - 566 #68-938 #68-969
532 2.0 l ≥90 447 - 527 & 537 - 699 489 - 524 & 540 - 585 #68-939 #68-970
632 2.4 l ≥90 515 - 626 & 639 - 884 582 - 623 & 642 - 696 #68-943 #68-974
785 3.0 l ≥90 612 - 777 & 793 - 1214 722 - 773 & 797 - 864 #68-947 #68-978
808 3.1 l ≥90 625 - 799 & 816 - 1033 743 - 795 & 820 - 888 #68-949 #68-980
830 3.2 l ≥90 639 - 821 & 838 - 1067 763 - 817 & 842 - 913 #68-950 #68-981
980 3.7 l ≥90 724 - 970 & 989 - 1332 901 - 965 & 994 - 1078 #68-952 #68-983
1064 4.0 l ≥90 979 - 1053 & 1075 - 1429 979 - 1047 & 1080 - 1170 #68-954 #68-985
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    HIgH performanCe edge fIlters

• OD>4 및 OD>2 차단 옵션
• 높은 차단 / 투과 효율
• Shortpass 및 Longpass 옵션 이용 가능
TECHSPEC® High Performance Edge Filters는 OD>4 또는 OD>2의 차단, 높은 투과 및 
가파른 슬로프를 특징으로 하기 때문에 최대치의 효율성을 보장합니다. EO는 현재 VIS 및 
NIR 스펙트럼 전반에 걸친 표준형 제품으로서 shortpass 및 longpass filters 둘 다 공급해 
드리며, 대량 구매과 프로토타핑 주문에 한하여 모든 사양으로 맞춤형 제작이 가능합니다. 

 Substrate: UV Grade Fused Silica
 Surface Quality: 40-20
 Wavefront Distortion: ≤ λ/4 RMS @ 633nm

 Cut-On/Cut-Off Slope (%):
  OD >4 Filters: <1
  OD >2 Filters: <3

 Pass Band Transmission (%):
  OD >4 Filters: ≥±—–≠9991
  OD >2 Filters: ≥85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Wavelength (nm)

Tra
ns

mi
ssi

on
 (%

)

400nm
450nm

500nm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

Wavelength (nm)

Tra
ns

mi
ssi

on
 (%

)

600nm
650nm

700nm

550nm
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techspec® OD 4 Shortpass Filters
Cut-Off

Wavelength (nm)
Transmission
Band (nm)

Rejection
Band (nm)

12.5mm
Dia.

25mm
Dia.

50mm 
Dia.

400 300 - 392 410 - 610 #84-689 #84-702 #84-715
425 300 - 417 435 - 635 #84-690 #84-703 #84-716
450 300 - 441 460 - 660 #84-691 #84-704 #84-717
475 300 - 466 485 - 685 #84-692 #84-705 #84-718

500 300 - 490 512 - 715 #84-693 #84-706 #84-719
525 300 - 515 537 - 740 #84-694 #84-707 #84-720
550 350 - 539 562 - 825 #84-695 #84-708 #84-721
575 350 - 564 587 - 850 #84-696 #84-709 #84-722

600 350 - 587 614 - 900 #84-697 #84-710 #84-723
625 350 - 612 639 - 925 #84-698 #84-711 #84-724
650 350 - 636 665 - 960 #84-699 #84-712 #84-725
675 350 - 661 690 - 1000 #84-700 #84-713 #84-726

700 400 - 685 715 - 1050 #84-701 #84-714 #84-727
725 400 - 710 740 - 1090 #86-095 #86-103 #86-111
750 400 - 740 775 - 1125 #64-324 #64-332 #84-728
775 400 - 760 795 - 1155 #86-096 #86-104 #86-112

800 400 - 790 825 - 1190 #64-325 #64-333 #84-729
825 400 - 810 850 - 1190 #86-097 #86-105 #86-113
850 400 - 840 880 - 1190 #64-326 #64-334 #84-730
875 425 - 860 905 - 1220 #86-098 #86-106 #86-114

900 425 - 890 930 - 1250 #64-327 #64-335 #84-731
925 445 - 910 955 - 1290 #86-099 #86-107 #86-115
950 450 - 939 980 - 1325 #64-328 #64-336 #84-732
975 465 - 960 1005 - 1365 #86-100 #86-108 #86-116

1000 465 - 988 1035 - 1400 #64-329 #64-337 #84-733
1025 490 - 1010 1060 - 1430 #86-101 #86-109 #86-117
1050 485 - 1036 1085 - 1460 #64-330 #64-338 #84-734
1075 505 - 1060 1110 - 1495 #86-102 #86-110 #86-118

1100 510 - 1085 1140 - 1530 #64-331 #64-339 #84-735
*1150 535 - 1135 1190 - 1650 #89-669 #89-573 #89-677
*1200 550 - 1185 1240 - 1650 #89-670 #89-674 #89-678
*1250 575 - 1235 1290 - 1650 #89-671 #89-675 #89-679
*1300 600 - 1285 1340 - 1650 #89-672 #89-676 #89-680

techspec® OD 4 Longpass Filters
Cut-On

Wavelength (nm)
Rejection
Band (nm)

Transmission 
Band (nm)

12.5mm
Dia.

25mm
Dia.

50mm
Dia.

325* 200 - 320 333 - 1650 #34-295 #34-296 #34-297
350* 200 - 345 358 - 1650 #34-298 #34-299 #34-300
375* 200 - 370 383 - 1650 #34-301 #34-302 #34-303
400 200 - 390 408 - 1650 #62-974 #62-981 #84-754
425 200 - 415 433 - 1650 #84-736 #84-742 #84-748
450 200 - 440 458 - 1650 #62-975 #62-982 #84-755
475 200 - 465 483 - 1650 #84-737 #84-743 #84-749
500 200 - 490 508 - 1650 #62-976 #62-983 #84-756
525 200 - 515 534 - 1650 #84-738 #84-744 #84-750
550 200 - 539 560 - 1650 #62-977 #62-984 #84-757
575 200 - 564 585 - 1650 #84-739 #84-745 #84-751
600 200 - 588 610 - 1650 #62-978 #62-985 #84-758
625 200 - 613 635 - 1650 #84-740 #84-746 #84-752
650 200 - 637 660 - 1650 #62-979 #62-986 #84-759
675 200 - 662 685 - 1650 #84-741 #84-747 #84-753
700 200 - 686 710 - 1650 #62-980 #62-987 #84-760
725 200 - 705 735 - 1650 #86-060 #86-068 #86-076
750 200 - 735 765 - 1650 #66-226 #66-234 #84-761
775 200 - 760 790 - 1650 #86-061 #86-069 #86-077
800 200 - 785 815 - 1650 #66-227 #66-235 #84-762
825 200 - 805 840 - 1650 #86-062 #86-070 #86-078
850 200 - 835 865 - 1650 #66-228 #66-236 #84-763
875 200 - 860 890 - 1650 #86-063 #86-071 #86-079
900 200 - 880 915 - 1650 #66-229 #66-237 #84-764
925 200 - 905 940 - 1650 #86-064 #86-072 #86-080
950 200 - 930 965 - 1650 #66-230 #66-238 #84-765
975 200 - 955 990 - 1650 #86-065 #86-073 #86-081

1000 200 - 980 1020 - 1650 #66-231 #66-239 #84-766
1025 200 - 1005 1045 - 1650 #86-066 #86-074 #86-082
1050 200 - 1030 1070 - 1650 #66-232 #66-240 #84-767
1075 200 - 1055 1095 - 1650 #86-067 #86-075 #86-083
1100 200 - 1080 1120 - 1650 #66-233 #66-241 #84-768

1150** 200 - 1130 1170 - 1650 #89-657 #89-661 #89-665
1200** 200 - 1180 1220 - 1650 #89-658 #89-662 #89-666
1250** 200 - 1230 1270 - 1650 #89-659 #89-663 #89-667
1300** 200 - 1280 1320 - 1650 #89-660 #89-664 #89-668
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* 3.0mm의 표준 두께 * 모든 사이즈가 1.5mm의 두께 ** 모든 사이즈가 3.0mm의 두께

OD 2 Filters는 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr/filters에서 확인하십시오
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    dICHroIC edge fIlters

• 형광 또는 멀티 스펙트럼 이미지용으로 매우 적합

• 선명한 Cut-Off 혹은 Cut-On 파장

• 다중 대역 옵션 이용 가능

TECHSPEC® Dichroic Edge Filters는 45°입사각용으로 설계되었습

니다. 반사광은 90°각도로 반사되기 때문에 이 필터는 fluorescence 

용도나 spectral beamsplitters로 사용하기에 적합합니다. 이러한 필

터는 낮은 편광 의존도, 폭넓은 스펙트럼 범위, 그리고 정밀 융합 실리

카 기반을 특징으로 합니다.

 Substrate: Fused Silica
 Transmission Band (%): Tavg >85
 Reflection Band (%): Ravg >97
 Wavefront Distortion: λ/4

 Slope Factor (%): 3
 Sizes Available (mm): 12.5 Diameter, 12.5 x 17.6
  25.0 Diameter, 25.2 x 35.6

전체 TECHSPEC® Filters의 투과 곡선은 
www.edmundoptics.co.kr/filters에서 

다운로드하십시오

Dichroic Shortpass Filters Dichroic Longpass Filters Fluorescence Dichroic Filters

 Cut-Off
Wavelength (nm)  

 Transmission Band
(nm)  

 Reflection Band
(nm)  

Cut-On
Wavelength (nm)

 Reflection Band
(nm)  

 Transmission Band
(nm)  

Cut-On
Wavelength (nm)

 Reflection Band
(nm)  

 Transmission Band
(nm)  

400 325 - 385 420 - 485 400 350 - 375 420 - 1600 409 325 - 404 415 - 850

450 325 - 430 470 - 545 450 350 - 430 470 - 1600 458 415 - 450  467 - 600  

500 325 - 480 520 - 610 500 350 - 480 520 - 1600 482 350 - 470 490 - 850

550 400 - 530 575 - 725 550 415 - 515 575 - 1600 495 435 - 488  502 - 730  

600 400 - 580 625 - 795 600 460 - 570 625 - 1600 506 440 - 500  513 - 730

650 400 - 630 675 - 850 650 495 - 610 675 - 1600 510 350 - 488 515 - 850

700 400 - 680 725 - 900 700 535 - 660 725 - 1600 516 350 - 510 520 - 850

750 400 - 725 800 - 990 750 565 - 715 780 - 1600 520 475 - 512  528 - 730

800 400 - 775 850 - 1050 800 600 - 760 830 - 1600 552 350 - 544 558 - 850

850 400 - 820 910 - 1110 850 635 - 805 880 - 1600 562 490 - 554  570 - 750  

900 465 - 865 960 - 1170 900 675 - 855 935 - 1600 593 520 - 585  600 - 800

950 495 - 912 997 - 1235 950 715 - 900 985 - 1600 605 350 - 596 612 - 950

1000 520 - 960 1050 - 1300 1000 750 - 950 1035 - 1600 660 580 - 651  670 - 800

1050 546 - 1008 1102 - 1365 1050 790 - 1000 1085 - 1600 685 590 - 676  695 - 810

1100 572 - 1056 1155 - 1430 1100 825 - 1045 1135 - 1600 801 450 - 790 814 - 1100

1150 598 - 1104 1207 - 1495 1150 875 - 1095 1190 - 1600 – – –

1200 624 - 1152 1260 - 1560 1200 920 - 1160 1240 - 1600 – – –
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원하시는 필터를 찾을 수 없다고요? 당사로 바로 연락 주세요!
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    HIgH performanCe flUoresCenCe dICHroIC fIlters

    neUtral densIty fIlters

• Flatness, Transmitted Wavefront 및 Surface Quality 향상

• Fluorescence Microscopy 또는 고배율 Imaging 용도에 적합

• Fluorescence 및 Longpass Dichroic Filters의 가장 인기 있는 
 Cut-On 파장 보유

• 중간 정도의 가격대로서 최대치의 Accuracy & Neutrality 제공 

• 평평한 스펙트럼

• 여러 개를 겹쳐 사용하여 원하는 Optical Density 값 생성 가능

• 기타 ND Filters 구매 가능 - 흡수 필터, 무반사 필터 및 기타 등등

당사의 TECHSPEC® High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 인기 있는 

TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters와 같은 범위에서 평평한 투과율과 반사율을 

갖지만, 더 나은 물리적 파라미터를 보유합니다. 특히 surface flatness, transmitted wave-

front 및 surface quality에 집중하여 이미 당사 최고 수준의 정밀한 필터라는 결과를 낳았

습니다. 또한, 이 필터는 모양이 직사각형이라서 가장 보편적인 Nikon, Zeiss 및 Olympus 

형광 현미경에 잘 들어맞습니다. High Performance Fluorescence Dichroic Filters는 당사

의 TECHSPEC® Fluorescence Bandpass Filters를 완벽하게 보완한 제품입니다. 특정 파

장이나 사이즈 요청, 다양한 주문 제작 옵션을 이용할 수 있습니다.

이 Neutral Density Filters는 일정한 농도를 표면 전체에 가지고 있습니다. 투과 반사 비율

은 선택한 density에 따라 달라집니다. 겹쳐서 사용하면 전체 농도는 개별 필터의 농도를 

더한 값이 됩니다. 넓은 스펙트럼 범위에서 빛을 감쇠할 때 주로 사용하는 필터가 바로 ND 

필터이지만, 대개는 과도한 파워로 손상을 입거나, 잘못된 결과를 가져다줄 수 있는 레이저

와 포토미터 용도에 활용됩니다. 단, 입사각이 0°일 때 미러 면이 광원 쪽을 향해야 합니다. 

 Substrate: UV Grade Fused Silica
 Dimensional Tolerance (mm): +0.0/-0.10
 Thickness (mm): 1.05 ±0.1
 Transmitted Wavefront (RMS): λ/10
 Surface Flatness (P-V): λ/2
 Surface Quality: 40-20
 Angle of Incidence: 45°

 Reflection Band (%): Ravg >98

 Transmission Band (%): Tavg >90

 Substrate:   Float Glass
 Dimensional Tolerance (mm): ±0.5
 Wavelength Range (nm):  400 - 700 
 Parallelism (arcmin): ≤3
 Thickness (mm):  1.5 nominal
 Surface Qual i ty:   80-50
 Neutrality: OD ≤0.2: ±2% Transmission
  OD >0.2: ±5% of Density
 Coating:  First Surface Inconel
 Clear Aperture (%): 80

TECHSPEC® reflective neutral density filters
Optical Density Transmission (%) Reflection (%) 12.5mm Diameter 25mm Diameter 50 x 50mm

0.10 79 10 #64-125 #64-131 #64-137
0.15 70 12 #64-126 #64-132 #64-138
0.20 63 14 #64-127 #64-133 #64-139
0.30 50 21 #46-131 #30-933 #43-813
0.40 40 25 #64-128 #64-134 #64-140
0.50 32 30 #46-132 #30-934 #43-814
0.60 25 37 #49-071 #49-072 #49-073
0.70 20 42 #64-130 #64-136 #64-142
0.90 12.5 50 #49-074 #49-075 #49-076
1.00 10 45 #46-133 #30-935 #43-815
1.30 5.0 50 #46-134 #30-936 #46-123
1.50 3.2 55 #46-135 #30-937 #46-124
2.00 1.0 55 #46-136 #30-938 #43-816
2.50 0.3 55 #46-137 #43-811 #46-125
3.00 0.1 55 #46-138 #43-812 #46-126

techspec® High performance Fluorescence Dichroic Filters
Cut-on

Wavelength (nm)
Reflection
Band (nm)

Transmission
Band (nm)

12.5 x 17.6mm 25.2 x 35.6mm
Stock No. Stock No.

409 325 - 404 415 - 850 #34-724 #34-725
435 325 - 425 444 - 850 #34-726 #34-727
450 350 - 430 457 - 850 #34-728 #34-729
482 350 - 470 490 - 850 #34-730 #34-731
495 435 - 488 502 - 730 #34-732 #34-733
506 440 - 500 513 - 730 #34-734 #34-735
552 350 - 544 558 - 850 #34-736 #34-737
600 460 - 570 607 - 900 #34-738 #34-739
605 350 - 596 612 - 950 #34-740 #34-741
660 580 - 651 670 - 800 #34-742 #34-743
750 565 - 715 757 - 950 #34-744 #34-745
800 600 - 760 807 - 1000 #34-746 #34-747
850 635 - 805 857 - 1050 #34-748 #34-749
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• 인기있는 LED와 사용하도록 최적화

• 다양한 마운팅 size와 thread의 이용으로 간편화된 

 시스템 호환성

• 아주 높고 평평한 Transmission Profile로 인한 
 고른 조명

TECHSPEC® Imaging Filters는 가장 까다로운 머신 비전 및 이미징 

용도에 맞게 설계 및 제조됩니다. TECHSPEC® Imaging Filter는 특정 

UV, VIS, IR 파장을 통과 또는 차단하며 넓은 입사각을 제공합니다. 하

드 코팅 처리된 이러한 필터는 일반적인 필터에 비해 원하지 않는 빛

에 대한 탁월한 차단 능력, 뛰어난 내구성과 긴 수명을 가지고 있습니

다. 게다가, 이 필터를 사용하면 이미지 contrast가 개선되고 스펙트럼 

범위와 색상을 분리해낼 수 있습니다.

    ImagIng fIlters

TECHSPEC® imaging filters

Filter
Thread

NUV Blue Cyan Green UV/IR Cut-Off Orange Light Red Dark Red UV/VIS Cut-Off

Stock No. Stock No. Stock No. Stock No. Stock No. Stock No. Stock No. Stock No. Stock No.

M22.5 x 0.50 #89-753 #89-763 #89-773 #89-783 #89-793 #89-803 #89-813 #89-823 #89-833

M25.5 x 0.50 #89-754 #89-764 #89-774 #89-784 #89-794 #89-804 #89-814 #89-824 #89-834

M30.5 x 0.50 #89-755 #89-765 #89-775 #89-785 #89-795 #89-805 #89-815 #89-825 #89-835

M34.0 x 0.50 #89-756 #89-766 #89-776 #89-786 #89-796 #89-806 #89-816 #89-826 #89-836

M35.5 x 0.50 #89-757 #89-767 #89-777 #89-787 #89-797 #89-807 #89-817 #89-827 #89-837

M40.5 x 0.50 #89-758 #89-768 #89-778 #89-788 #89-798 #89-808 #89-818 #89-828 #89-838

M43.0 x 0.75 #89-759 #89-769 #89-779 #89-789 #89-799 #89-809 #89-819 #89-829 #89-839

M46.0 x 0.75 #89-760 #89-770 #89-780 #89-790 #89-800 #89-810 #89-820 #89-830 #89-840

M55.0 x 0.75 #89-761 #89-771 #89-781 #89-791 #89-801 #89-811 #89-821 #89-831 #89-841

M62.0 x 0.75 #89-762 #89-772 #89-782 #89-792 #89-802 #89-812 #89-822 #89-832 #89-842

Coating Specifications

Filter
Center

Wavelength
(nm) 

Full Width
Half Max

(nm) 

Average
Transmission 

(%)

Absolute Blocking Range (nm) 

OD ≥3 OD ≥4 

NUV 330 95 74 400 - 650 200 - 250

Blue 470 85 95 200 - 400 550 - 1200

Cyan 518 95 89 600 - 1000 200 - 450

Green 524 92 94 200 - 450 600 - 1000

UV/IR Cut-Off 548 290 95 200 - 370 750 - 1100

Orange 590 79 89 700 - 1050 200 - 500

Light Red 634 70 93 200 - 550 700 - 1050

Dark Red 660 66 94 200 - 550 720 - 1120

UV/VIS Cut-Off 880 135 96 200 - 750 1000 - 1200

Dimensions

Filter Thread
Outer 

Diameter 
(mm)

Front Thread 
(to allow for 

stacking)

Filter
Diameter 

(mm)

Thickness
(mm)

Thread 
Length
(mm)

Clear
Aperture CA

(mm)

M22.5 x 0.50 24.5 M22.5 x 0.50 20.1 4.5 2.0 18.5

M25.5 x 0.50 27.5 M25.5 x 0.50 23.0 4.5 2.0 21.5

M30.5 x 0.50 32.5 M30.5 x 0.50 28.0 5.0 2.0 26.5

M34.0 x 0.50 36.0 M34.0 x 0.50 31.6 5.0 1.5 30.0

M35.5 x 0.50 37.0 M35.5 x 0.50 33.1 5.0 2.0 31.5

M40.5 x 0.50 42.0 M40.5 x 0.50 38.0 5.0 2.0 36.5

M43.0 x 0.75 45.0 M43.0 x 0.75 40.2 5.0 2.0 39.2

M46.0 x 0.75 48.0 M46.0 x 0.75 43.2 4.8 2.2 41.5

M55.0 x 0.75 57.0 M55.0 x 0.75 52.2 4.8 2.2 50.5

M62.0 x 0.75 65.0 M62.0 x 0.75 59.2 5.5 2.5 57.5
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UV and IR Filters
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Color Imaging Filters

Blue
Cyan
Green
Orange
Light Red
Dark Red

에드몬드 옵틱스의 Imaging 
Lens와 완벽한 호환을 이룸
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www.edmundoptics.co.kr/filters

재고 문의 및 맞춤형 제작 견적을 위해 오늘 바로 연락 주십시오!

korea: +82-2-769-4600

China: +86-0755-2967-5435

Singapore: +65-6273-6644

taiwan: +886-4-22936309

    flUoresCenCe fIlter sets

  Excitation and Emission Dichroic
 Filter Dimensions (mm): 25.0 + 0.0/-0.1 25.2 x 35.6 + 0.0/-0.1
 Thickness (mm): 3.5 ±0.1 1.05 ±0.1
 Clear Aperture (mm): 22.0 22.0 x 30.0
 Transmitted Wavefront (RMS): < λ/4 <1λ
 Angle of Incidence (˚): 0.0 ±5.0 45.0 ±1.0

간편한 통합을 원하십니까?

Olympus & Nikon 현미경을 위해 사전

장착형 Fluorescence Filter Cubes를 

이용하십시오 
www.edmundoptics.co.kr/filter-cubeswww.edmundoptics.co.kr/filters

teCHsPeC® Filters 전체 제품에 한해 
Coatings Curves를 다운받으실 수 
있습니다

당사의 곡률 그래프를 
찾고 계셨나요?

• Excitation, Emission, Dichroic Filters와 

 Fluorescence Imaging

• 93%가 넘는 투과와 OD6 차단으로 밝기와 

 콘트라스트를 최대화함

• 단일 기반 위에 Hard Sputter 코팅 처리

• 필터만 개별적으로 구매 가능 

전 종류의 Fluorescence Filter sets는 
www.edmundoptics.co.kr/filter-sets에서 

확인하십시오

Technical Note

필터 역량

Filter Coating Capabilities
Description
Dimensions (Diameter or Square) 2 - 1000mm
Substrates All Glass Types
Spectral Ranges 193nm - 14μm
Edge Steepness (T50% to OD >4) <0.5% 
Spectral Edge Tolerance <1% Deviation, <0.2% Special Cases 
Blocking >OD 7, Measured
Neutral Density Tolerance OD ±5%
Center Wavelength (CWL) ±1nm
Bandwidth 1nm - Broadband 
Transmission >95%, Typical
Reflection 0.1 - 99.95%
Polarization (S:P) 10,000:1
Laser Damage Threshold Up to 20 J/cm2 @ 20ns Pulses

Durability MIL-STD-810F, Section 507.4,
MIL-C-48497A, Section 3.4.1

Parallelism 1 arcsec
Surface Quality 20-10

Edmund Optics®에서는 매우 까다로운 용도에서도 사용할 수 있는 정밀 필터를 취

급합니다. 정밀 기반 위에 코팅 물질을 증착시키는 뛰어난 내구성의 코팅 기술을 갖

춘 당사의 필터 디자인은 오늘날 가장 정교한 계측에 도전장을 내밉니다. 

필터 코팅은 높은 OD, 고투과율 및 가파른 경사 변환과 같은 주요 특징을 지닌 용

도를 위해 고안될 수 있는 부분입니다. 당사에서 취급하는 코팅 역량은 shortpass, 

longpass, laser-line bandpass, fluorescence bandpass, dichroic 및 notch fil-

ters부터, 그리고 그외 필터까지 전 종류의 필터 제품군을 다룹니다. 대량 제작 및 

프로토타입 요건을 전부 충족할 수 있는 맞춤 제작 필터 또한 신청이 가능합니다.

더 많은 정보 혹은 견적 요청은 전화로 문의 주시기 바랍니다.

• 내구성 있고, 견고하게 코팅된 단일 기반 필터

• 높은 투과성, 깊은 차단, 급격한 슬로프 

• 맞춤형 설계 - 프로토타입 및 대량 제작


